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Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicacéo Aplicacdes industriais / automag&o industrial

Dados elétricos
Tens&o de operagéo \Y] <50AC/<75DC
Classe de protecéo 1

Capacidade de carga total [A] 4

Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Prote¢&o IP 68

Dados mecanicos

Peso [0] 14,8

Materiais Isolamento dos fios: PVC / TPE
Material do invélucro PA

Material porca latdo, niquelado

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mmz?; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (d 1,0...1,6 mm); Revestimento do
cabo: @ 3..5 mm

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M8, reto; codificagdo: A; Contatos: 3, dourado; Corpo: PA; Bloqueio: latdo, niquelado
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