E11651

Cabo de ligagao com conector de valvula
AVDAAO031PLS0005H03

Ce 2K

Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem silicone
Aplicagdo Aplicacées industriais / automacéo industrial
Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensao de operagéo \Y] <24 AC/DC
Protec¢do contra sobretenséo sim; (VDR)
Capacidade de carga total [A] 5

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Protegéo IP 67

Dados mecanicos

Peso [0] 256,3
Dimensbes [mm] 28,5 x29,5x 47
Materiais invélucro: PP; FKM
Material do invélucro PP /FPM

Displays | elementos de operacao
Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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E11651

Cabo de ligagao com conector de valvula
AVDAAO031PLS0005H03

Conexao elétrica
cabo: 5m, PUR, @ 6,6 mm; 3 x 0,5 mm2/ AWG 20

Conexao elétrica - soquete

Conex&o: 1 x valvula tipo A DIN (EN 175301-803), angular; Contatos: 4; Corpo: PP / FPM
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Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
GN/YE = verde/amarelo
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