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Cabo de ligacdo em Y
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Area de aplicacido
Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio; Contatos banhados

a ouro; Tolerancias para dobras e deslocamentos

Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial; Aplicagéo
em maquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes

Sem silicone sim

Dados elétricos
Tensé&o de operagéo V] <60 AC/DC
Classe de protecao I

Capacidade de carga total [A] 4

Condicoes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente [°C] 25..90
(movel)

Temperatura de [°C] 25,55
armazenamento

Umidade de armazenamento  [%)] 10...100
Outras condigdes climaticas 1K22/ DIN 60721-3-1

para o armazenamento
conforme a classe indicada

Protegéo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecanicos

Peso [a] 161,7
Material do invélucro TPU
Material porca latdo, niquelado
Material da vedagédo FKM
Quantidade de slots do 2
distribuidor central
Tolerancias para dobras e .

sim

deslocamentos
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Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal
de 5m e aceleracdo maxima de 5 m/s2
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforco de torgcéo + 180 °/m
Observacdes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 4,3 mm; 4 x 0,34 mm2 (42 x @ 0,1 mm)

Conexao elétrica - conector C

Conexdo: 1 x M12, angular; codificacdo: A; Contatos: 5, dourado; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de
aperto: 0,6...1,5 Nm
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Conexao elétrica - soquete A/B

Conexdo: 2 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, laranja; Blogqueio: latdo, niquelado; vedagao: FKM;
Max. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
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