AC1145

Ferramenta de diagnoéstico e analise AS-Interface
eAS-i Tester
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Area de aplicacdo

Aplicagéo Diagnostico da rede AS-i no local; elaboragdo de protocolos de
teste em redes AS-i; ferramenta de diagnostico e andlise para AS-i

Dados elétricos

Monitoramento de subtensao sim

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 0..55
Temperatura de [°C] -25. 70
armazenamento

Certificacdes / testes
EMC EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [anos] 280

Valor caracteristico AS-i

Versdo AS-i 2.1

Dados mecanicos

Peso [l 346
Invélucro Retangular
Dimensées [mm] 138 x 91 x 29
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AC1145

Ferramenta de diagnoéstico e analise AS-Interface
eAS-i Tester

Acessoérios

Material incluido cabo de dados D-Sub
software em CD

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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