270669

Kit de automacao AS-Interface para acionamentos pneumaticos oscilantes
ADDED VALUE PACKAGE AS-i T5
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conexao T5

came de comutagao

véalvula solenoide

Cabo de conexéo pré-confeccionado para a valvula magnética
terminal para cabos planos

abhwWNPEF

Caracteristicas do produto
Saida PNP

Area de aplicacdo

Aplicagéo controle direto de abertura e fechamento de vélvula
Componentes conexao T5: 1, AC2316
came de comutacéo: 1, E12724
Terminal para cabo plano: 1, E75471
valvula solenoide: 1, ZJF131
silenciador: 2
Cabo de ligagdo: 1, EVC030

Dados elétricos

Consumo de corrente max. [mA]
da interface AS

Tensdo de operagdo AUXDC  [V] 26,5...31,6; ("supply class 2" conforme cULus)

160

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saidas digitais: 1

Quantidade de entradas
digitais
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Saidas
Quantidade de saidas digitais 1
Saida PNP

Valor caracteristico AS-i

Versdo AS-i 2.1
Perfil AS-i S-7.A.E
Configuracédo da AS-i E/S [hex] 7
Caodigo ID da AS-i [hex] AE
Dados mecanicos

Peso [a] 763,1
Montagem nédo embutido
Distancia do par de orificios  [mm] 80

Atuador de vélvula da altura  [mm]

da onda 30

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 I 1

3 4
Conexao
Conexao
1 AS-i +
3 AS-i -

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 3

1 2
o o
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4 3
Saidas
3 tensao externa -
4 saida de comutagdo 1 +
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