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Alimentador elétrico AS-Interface
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LISTED

Area de aplicacdo

Modelo

Invélucro para montagem de acordo com as normas DIN

Dados elétricos

Frequéncia AC [Hz]
Tolerancia da tensédo de [%0]
operacao

Tensé&o de operacgéo V]
Tens&o nominal AC V]

Range de tensdo da entrada V]
AC

Classe de protecao

Prote¢&o contra sobretenséo

Tempo de atraso de [ms]
disponibilidade max.

Tensao de saida AS-i V]
Poténcia de saida [W]
(duradoura)

Poténcia de saida (breve) (W]
Aviso sobre a poténcia de (W]

saida (breve)

Fator de poténcia (tensao
nominal de 120 V AC / 60 Hz)
Fator de poténcia (tensao
nominal de 230 V AC / 50 Hz)
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47...64
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comutacéo de area automatica
110/ 230

100...120 / 200...240

|
sim; (<36V)

900
30,5
122

134
curto periodo para carregar as capacidades de barramento depois de ligar

0,56

0,47
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Alimentador elétrico AS-Interface
PSU-1AC/ASI-4A

Reserva de poténcia [%0] 10
Numero de circuitos de saida 1
Corrente de saida AS-i [A] 4
Ondulagéo residual max. [mV] 50
Pico de corrente de [A]

energizagao (tensdo nominal 3
de 120 V AC/ 60 Hz)

Pico de corrente de [A]

energizagao (tensdo nominal 3

de 230 V AC /50 Hz)

Limitacao da corrente de
energizagéo

Eficiéncia (tensdo nominal de  [%]
120 V AC /60 Hz)

Eficiéncia (tensdo nominal de  [%)]
230 V AC /50 Hz)

Protecdo de entrada exerna <B-10A/<C-6A

Derivagéo [WIK] 3 (60...70 °C)
Tempo de ligacdo em ponte  [ms]
em caso de falha de rede

(tenséo nominal de 120 V

AC /60 Hz)

Tempo de ligacdo em ponte  [ms]
em caso de falha de rede

(tensé@o nominal de 230 V

AC /50 Hz)

Corrente de entrada (tensao [A]
nominal de 120 V AC / 60 Hz)

Corrente de entrada (tensdo [A]
nominal de 230 V AC / 50 Hz)

Dissipagéo (tens&o nominal W]
de 120 V AC /60 Hz)
Dissipa¢éo (tens&o nominal W]
de 230 V AC /50 Hz)

Desacoplamento integrado
de dados

Estabilidade do retorno V] 35

Protegdo contra curto-

sim

88

89,3

70

S sim
circuitos
Protec¢édo contra sobrecarga sim
Desempenho de sobrecarga corrente de saida constante
Possivel ligagdo das saidas nio
em paralelo
Possivel ligagdo das saidas nio
em série
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Aviso sobre a temperatura do observar os espacos livres para conveccao (consulte o manual de operagédo)
ambiente
Tem °

emperatura de [°C] -40..85
armazenamento
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Umidade relativa do ar max. [%0] 95; (IEC 60068-2-30)
Protecao IP 20
Grau de sujidade 2; (IEC 62103: sujeira condutiva ndo permitida)

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Estabilidade de vibracédo IEC 60068-2-6 +1,6 mm2..17,8 Hz/2 g 17,8...500 Hz
Resisténcia a choques IEC 60068-2-27 30g6ms/20g11 ms
MTTF [anos] 90
Valor caracteristico AS-i
Certificado AS-i 98601
Dados mecanicos
Peso (¢]] 625,5
Invélucro Retangular
Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensbes [mm] 130,5 x40 x 124,5
Materiais chapa de aco

Displays /| elementos de operacao
Display tens@o AS-i LED, verde

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais parafusados:

Conexao
AS-i
30,5V DC
+ - + - shield
N L PE
100...120 VAC/
200...240 VAC
1: primario
2: secundario
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Diagramas e curvas
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curva caracteristica de saida
Output Voltage
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curva caracteristica de redugéo
Allowed Output Current
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curva caracteristica de autonomia Hold-up Time
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em caso de queda de energia
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