O6H301

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
O6H-FPKG/0,30m/US
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha
Invélucro Retangular
Area de aplicacdo
Caracteristica especial Supresséo de fundo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicacao IndUstria alimenticia e de bebidas
Dados elétricos
Tensdo de operacéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 22; ((24V))
Classe de protecéo 1
Protecao contra inverséo de .
. sim
polaridade
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 633

Funcéo elétrica PNP

Saida Comutacdo de modo Claro/Escuro; (selecionavel)
Queda de tensdo max. da V] 25

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagao DC

Frequéncia de comutacéo [Hz]

DG 1000
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Protec&o contra curto-

S sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 2...200; (papel branco 200 x 200 mm)
Alcance de deteccgdo do [mm]
objeto branco (90% de 2...200
remissao)
Alcance de deteccgdo do [mm]
objeto cinza (18% de 4...200
remissao)
Alcance de deteccao [mm]
do objeto preto (6% de 8...200
remissao)
Alcance/alcance de deteccdo .

L sim
ajustavel
Diametro méx. da mancha de [mm] 8
luz
Dimens@es da mancha de luz . . =

a faixa méaxima de deteccao

valem para
Supresséo de fundo .

. P sim
disponivel

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Protecao IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 708

Certificado UL Ta -25...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Class 2
Numero de aprovagéo UL E006

Peso [0] 51,4

Invélucro Retangular

Dimensées [mm] 34,8x13x21

Materiais invélucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); vedagdo: EPDM; plastico: PPSU

Material da lente protetor frontal:PMMA

Orientacéo da lente Optica lateral

Méx. torque de aperto [Nm] 1; (Parafusos)

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

em operagdo 1 x LED, verde
Observacdes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mmz?

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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Diagramas e curvas
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a: Sensor
objeto
c: plano de fundo
x:  sensor de distancia / objeto [mm)]

y: distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — O6H301-02 — 14.09.2026 — &



O6H301
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curva de precisdo
y [mm]
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x:  sensor de distancia / objeto [mm]

disténcia minima do objeto / plano de fundo [mm]

objeto preto (6% de remissao) , fundo branco (90% de remiss&o)

objeto cinza (18 % de remisséo) , fundo branco (90% de remissao)

objeto branco (90 % de remisséo) , fundo branco (90% de remissé&o)
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