AC2900

Moédulo ProcessLine AS-Interface
ProcessLine 8 SB IP69K
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Area de aplicacdo
Aplicagdo areas Umidas e higiénicas na industria de alimentos
Dados elétricos
Tensao de operagéo I\ 26,5...31,6 DC
Capacidade de carga por [A] 4; (AS-i: 4 A: AUX: 4 A)
mddulo/slot ' Y '
Alimentacéo de tensédo vl 20...30 DC; (AUX)
adicional '

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -5...70
Temperatura de [°C]

-5...70
armazenamento
Umidade relativa do ar max. [%] 90; (sem condensagao)
Altura méx. acima do nivel do  [m] 2000
mar
Protecao IP 68; IP 69K
Grau de sujidade 2

CertificacOes | testes

EMC EN 62026-2
EN 61000-6-2
Peso [e]] 613,5
Invélucro Cilindrico
Tipo de montagem base de montagem
Dimensées [mm] ©137,3/L=80
Materiais involucro: ago inoxidavel; anel de vedacédo: EPDM; Capas de protecao: PP
Material da vedacgéo EPDM

Conexao elétrica
Conexao do médulo M12

Acessorios

Material incluido tampa de protegdo: 8 x M12, E70297
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Acessorio opcional Chave de torque:, E70390
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5; vedagdo: EPDM; Max. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento max. do cabo:
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Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 8 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5; vedagdo: EPDM; Max. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm; Comprimento max. do cabo:
20 m

AS-i+
oV
AS-i -
+24 V
FE

a b wWwN P

ifm electronic gmbh  FriedrichstraRe 1 « 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AC2900-01 — 21.01.2025 — &



