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Sensor indutivo
INE3004DBPKG
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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica PNP

Saida 2 x normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 4

Invélucro Retangular
Dimensées [mm] 33 x60x92

Area de aplicacédo

Aplicagdo Sensor de posicéo para atuadores; controle de atuador

Dados elétricos

Tensédo de operacéo V] 10...30 DC; (; para PELV)
Consumo de corrente [mA] 15; (no maximo uma saida comutada)
Classe de protecéo 1l

Protec¢éo contra inversao de

polaridade sim

Funcéo elétrica PNP

Saida 2 x normalmente aberto

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 « 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragges técnicas sem aviso prévio — PT-BR — IN5409-01 — 18.07.2017 — &
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Sensor indutivo

INE3004DBPKG
Queda de tensdo max. da \Y| o5
saida de comutacdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100
de comutacgdo DC
Frequéncia de comutag&o [Hz] 500
DC
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
Versao da protecao contra .

) por impulso

curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim
Comando da vélvula 24 (<20 W)
Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 4
Distancia real de comutagdao [mm] 4+10%
Sr
Distancia de trabalho [mm] 0..3,25

Precisao /| desvios

Fator de correcéo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histerese [% de Sr] 1...15
Varia¢do no ponto de
comutagao -10...10

[% de Sr]
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protecao IP 67
EMC EN 60947-5-2

EN 55011 classe B

MTTF [anos] 1072
Peso [a] 162,65
Invélucro Retangular
Montagem n&o embutido
Dimensbes [mm] 33 x60x92
Materiais involucro: PA; parafusos: aco inoxidavel; arruela: ago inoxidavel

Displays /| elementos de operacao
Display Status de chaveamento 2 x LED, amarelo

Acessorios

Material incluido arruelas: 2
parafusos cilindricos: 2 x (M5 x 18 mm)

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Sensor indutivo
INE3004DBPKG

Conexao elétrica

faixa do terminal na camara do terminal:

Conexéao
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