E11251

Cabo de conexdo com conector fémea
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Area de aplicacdo
Caracteristica especial sem halogénio
Aplicacéo Aplicacdes industriais / automag&o industrial
Dados elétricos
Tensdo de operagéo \Y] <300 AC
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Protecdo IP 67
Dados mecanicos
Peso a] 312,402
Dimensb6es [mm] 145x 14,5x 42,5
Material do invélucro TPU
Material porca latdo, niquelado

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 4,7 mm; 4 x 0,34 mm? (43 x @ 0,1 mm)

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x 1/2", reto; codificagé@o: C; Contatos: 4; Corpo: TPU; Bloqueio: latdo, niquelado
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Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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