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Área de aplicação
Modelo  AS-i

Dados elétricos
Tensão de operação [V]  26,5...31,6 DC

Saídas
Capacidade de corrente total
de todas as saídas

[A]  
2

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  -30...80

Proteção  IP 68; IP 69K

Certificações / testes
EMC  EN 61000-6-2

Dados mecânicos
Peso [g]  47

Materiais  peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação
dos pinos de contato: FPM; anel de vedação: EPDM

Acessórios
Acessório opcional  Chave de torque:, E70390

Observações
Unidades por embalagem  1 peça

Conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 5; Máx. torque de aperto: ...0,8 Nm
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Conexão

1: AS-i +
2: n.c.
3: AS-i -
4: n.c.
5: n.c.


