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Schutzrohr fiir Temperatursensoren
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=230
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1 1,5" Clamp (ISO 2852)

A EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP [EDA

Einsatzbereich

Ausfihrung fur Temperatursensoren EL = 300 mm
Druckfestigkeit 25 bar 2,5 MPa

Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 500,5

Werkstoffe 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss 1/2" NPS @ 6 mm passend fir G 1/2 und 1/2" NPT
Prozessanschluss Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Oberflachenbeschaffenheit

Ra/Rz der Ra < 0,6 um
medienberihrenden Flachen

Einbaulange EL [mm] 191

Bohrungslange BL [mm] 228,6

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stlick

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E37830-00 — 15.09.2014 — &



