E11589

Conector fémea com resisténcia de terminagcao CAN-Bus
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Area de aplicacéo
Aplicacéo barramento CAN; para aplicagbes moveis
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Protecéo IP 68
Dados mecanicos
Peso [a] 7,7
Dimensbes [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Material do invélucro TPU
Material porca zinco moldado sob pressao, niquelado
Material da vedacgédo FKM
Observacoes A resisténcia de terminagdo barramento CAN (120 Q) esta integrada ao conector M12.
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 5; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressao, niquelado; vedagéo: FKM;
Max. torque de aperto: ...0,6 Nm
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