TS2239

Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato
TS-200-KL /US
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Caracteristicas do produto
Alcance de medigao -40...90 °C -40...194 °F
Conex&o de processo 12,5 x 8,7 x 49,5 mm

Area de aplicacéo
Elemento de medigdo 1 x Pt 100; (para DIN EN 60751, classe A)

Montagem sensor de contato para corpos solidos

Dados elétricos

Resisténcia do isolamento V] 500

Classe de protecéo 1l

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo -40...90 °C -40...194 °F

Preciséo K] * (0,15 K + 0,002 x|t])

Tempo dinamico de [s] 12/ 39; (Valor para superficie plana de aluminio (anodizado), mediante utilizagéo
respostas TO5 / TO9 da pasta térmica.; valor de referéncia para agua movimentada: 10 / 24 (< 0,1 m/s))

Condicdes ambientais

Protecdo IP 67

MTTF [anos] 12684

Peso 9] 101,4

Invélucro Retangular

Modelo Sensor de marca

Dimensoes [mm] 12,5x8,7x49,5

Materiais Manga: 1.4571 (ago inoxidavel / 316Ti); terminal tubular para cabos: cobre niquelado
Conexéo de processo 12,5 x 8,7 x 49,5 mm
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Sensor de temperatura com cabo e sonda de contato
TS-200-KL /US

Observacoes
Observacoes aplicacdes de acordo com a UL S"supply class 2"
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR, @ 4,9 mm; com mangas para terminal de fio; 4 x 0,34 mm? (42 x @ 0,1 mm)

Conexao
BN
WH
ﬁ.
BU
BK
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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