AL2323

Moédulo de entradalsalida 10-Link
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
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en funcién de la variante, algunos LED estan inactivos
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Datos eléctricos

Tensién de alimentaciéon V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] 100; (US)
Clase de proteccion 1
Su'm.inistro de tension V] 18..30 DC: (UA)
adicional

Consumo de corriente max.  [mA]

de la alimentacion auxiliar 3600; (UA)

Entradas/salidas

Numero total de entradas y

salidas 16
SN;;E;O de entradas y Numero de entradas digitales: 16; Numero de salidas digitales: 16

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar caracteristicas técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AL2323-00 — 05.08.2026 — &



AL2323

Moédulo de entradalsalida 10-Link

IOL MOD SL 8XDXI/DX B M12 IP67

Numero de entradas digitales

Conexionado de las entradas
digitales

Alimentacion del sensor en

16; (configurable)

PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2))

las entradas UA
Alimentacion de tensién I\ 18...30
Corriente de entrada alta [mA] 2..15
Corriente de entrada baja [mA] 0..1,5
Punto de conmutacién alto I\ 11...28
Punto de conmutacion bajo I\ 0..5
NUmero de salidas digitales 16; (configurable)
Corriente maxima por cada  [mA]

salida

Corriente maxima total de las  [A]
salidas

Proteccion contra

cortocircuitos

Alimentacion de los

actuadores en las salidas

1800
3,6; (Corriente méaxima por segmento: 1800 mA)
si

UA

Interfaz de comunicacion
Tipo de transmision
Revision 10-Link

Norma SDCI

Perfiles

Modo SIO

Clase de puerto de maestro
requerido

Tiempo minimo del ciclo de
proceso

DevicelDs compatibles

[ms]

Nota

Condiciones ambientales

[O-Link
COM3 (230,4 kBaud)
11
IEC 61131-9
Common - 1&D Identification and Diagnosis

no

B

2

DevicelD
1409
Para mas informacion, consultar el archivo PDF I0DD en "Descargas”

Modo de funcionamiento
default

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de [°C]
almacenamiento

Humedad relativa del aire [%0]

max.

Altura méx. sobre el nivel del  [m]
mar

Grado de proteccion

Grado de proteccion (NEMA

250)

Grado de suciedad

Fluidos quimicos

-25...60

-25...70

90

2000
IP 65; IP 67
6P

2
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
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AL2323

Moédulo de entradalsalida 10-Link
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67

Homologaciones / pruebas

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
IEC 61131-9
Resistencia a choques DIN EN 60068-2-27
Resistencia a vibraciones DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
MTTF [afios] 40
Datos mecanicos
Peso [a] 467,716
Carcasa rectangular
Tipo de montaje Montaje en pared posterior
Dimensiones [mm] 208 x 59,3 x 38,4
Materiales carcasa: PA naranja; conector hembra: latén niquelado
Material de la junta FKM

Indicaciones /| elementos de mando

Indicacién Disponibilidad 1 x LED, verde
error 1 x LED, rojo
funcién 1 x LED, amarillo

Accesorios

Accesorios (opcionales) tapon de proteccion para conectores hembra M12

Cantidad por pack 1 unid.

Conexion eléctrica - 10-Link

Conector: 1 x M12; codificacion: A; Contactos: 5
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+ 24V DC (US)
+24 V DC (UA)
GND (US)
10-Link

GND (UA)

a b wNPF

Conexion eléctrica - entradas / salidas

Conector: 8 x M12; codificacion: A; Contactos: 4; Junta de estanqueidad: FKM

X1.0...X1.7

+ 24V DC (UA)
1102

GND (UA)
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no utilizado
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