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Area de aplicacdo

Aplicacdo codificacdo RFID de recipientes metdlicos
Temperatura operacional [°C] -40.. 85

(ativa)

Temperatura pico (passiva) [°C] 85

Dados elétricos

Freqgiiéncia de operacgao [MHz] 860...930

Tamanho da memdria [bit] 512

Tipo de memodria EEPROM

Tipo de chip Impinj Monza 4QT
Identificador de TAG (TID)  [Byte] 8

E:Eo;jé%o eletrénico de produto 128 bit

Padrédo RFID EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclo de leitura max. ilimitado

Ciclo de gravagéo max. 100000

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura de [°C] -40.. 85
armazenamento
Protecéo IP 68

Dados mecanicos

Peso [0] 126,3
DimensGes [mm] 48 x51x 12,6
Materiais involucro: policarbonato-ABS

Observacoes

Unidades por embalagem 5 peca
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Outros dados

distancia de leitura (m)

DTE80x 1,2
DTE90x -
ANT860 / ANT960 3
ANT820 / ANT920 1
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