OGH580

Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-FPKG/USICUBE

M12x1

1 botbes de programacéo
transmissor na lente inferior
receptor na lente superior

c€ cus @ IO-Link EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular com rosca M18

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Supresséo de fundo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicagéo Aplicacdes industriais / automacao industrial

Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y4| 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Tenséo de isolacédo vl 32

classificada

Consumo de corrente [mA] 25

Classe de protecéo 1l

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
T(.empo. d.e. atraso de [ms] 300
disponibilidade max.

Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 645

Funcéo elétrica PNP

Saida Comutacao de modo Claro/Escuro; (programavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagdo DC

Ergquenua de comutacdo [Hz] 1000
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Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-FPKG/USICUBE

Protecao contra curto-

L sim
circuitos
Versdo da protecéo contra .

) por impulso

curto-circuito
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 15...200; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remiss&o)
Alcance de deteccgdo do [mm]
objeto branco (90% de 15...200
remissao)
Alcance de deteccgdo do [mm]
objeto cinza (18% de 15...200
remissao)
Alcance de deteccao [mm]
do objeto preto (6% de 15...200
remissao)
Alcance/alcance de deteccdo .

L sim
ajustavel
Diametro méx. da mancha de [mm] 13

luz

Dimens6es da mancha de luz . . ~
a faixa méaxima de deteccao

valem para
Supresséo de fundo .
disponivel sim
ntertaces
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1
SDCI-Padrédo IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 3.1 Measuring Sensor
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Teach channel
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 10
processo
Dados do processo 10-Link Funcao Comprimento do bit
(ciclico) valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informagado de comutagao binéaria 1
Funcgdes I0-Link (aciclico) Indicacdo especifica da aplicagéo; contador de horas
de operacéo; Contador de ciclos de comutagao
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1164
Nota Para mais informacgdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Temperatura ambiente [°C] -25...60
armasenamento - -40..60
Protecao IP 65; IP 67
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Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OGH-FPKG/USICUBE

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 782

Certificado UL Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Class 2
NUmero do arquivo UL E174191

Dados mecanicos

Peso [a] 60,5

Invélucro Retangular com rosca M18

Dimensées [mm] 52,6 x 19 x 35,6

Designacéo da rosca M18 x 1

Materiais involucro: zinco moldado sob presséo; parte traseira do involucro: PEI

Material da lente protetor frontal:PEI

Orientacéo da lente Optica lateral

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagéo 1 x LED, verde
Elementos operacionais Ponto de acionamento botéo
Saida botédo

Acessorios

Material incluido porca de fixa¢éo: 1

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 1
3'4

Conexao
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Outros dados

Repetibilidade / precisdo: 6

Reprodutibilidade dos valores de medi¢éo

Abstand branco (90 % de remissao) Preto (6%...90% de remisséao)
20 mm 0,5mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Preciséo
Abstand branco (90 % de remissé&o) Preto (6%...90% de remissao)
20 mm + 2,0 mm +2,5mm
50 mm +3,5mm + 4,5 mm
100 mm +6,0 mm +7,5mm
150 mm +7,5mm +11,0 mm
200 mm + 10,0 mm +17,0 mm

As valores aplicam-se a

Luz externa sobre o objeto <10 KklIx
condi¢cdes ambientais constantes 23 °C /960 hPa
duracéo de acionamento minima em minutos 10

Diagramas e curvas

y

o

.

a: Sensor
objeto
c: plano de fundo
x: sensor de distancia / objeto [mm]

y: distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]
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curva de precisédo Y
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x:  sensor de distancia / objeto [mm]

y: distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]

1 = objeto preto (6% de remissao) , fundo branco (90% de remissao)

2 = objeto cinza (18 % de remissao) , fundo branco (90% de remissao)

3 = objeto branco (90 % de remisséo) , fundo branco (90% de remissao)
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