VSA001

Sensor de aceleracao
VIBRATION SENSOR

o)
Nf 53 ] =
- ‘ | X
X 24
© GP - {
= | E"
o] ] ———
co
=l [N IS
Qf Q
e !
el 2
7
1 angulo do cone =90°
UK
c @ us
Ce @ ea
Caracteristicas do produto
Vibragdo da area de medicdo  [g] -25...25
Faixa de frequéncia [Hz] 1...6000
Principio de medida capacitivo
Area de aplicacdo
Modelo para conexao da eletrdnica diagndstica externa VSE
Aplicacéo deteccgdo da vibracéo
Dados elétricos
Tensdo de operacéo V] 7,2..10,8 DC
Consumo de corrente [mA] <15
Resisténcia de isolamento [MQ] 100; (500 V DC)
min. '
Classe de protecéo 1
Protecéo contra inverséo de sim
polaridade
Modelo do sensor Sistema microeletromecéanico (MEMS)

Corrente da saida analégica [mA] 0...10
Carga max. [Q] 300
Vibragdo da area de medicédo [0] -25...25
Faixa de freqiiéncia [Hz] 1...6000
Principio de medida capacitivo
Sensibilidade [uA/g] 142
NUmero de eixos de medi¢édo 1

Precisao | desvios

Desvio de linearidade 0,2 %

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -30...125
Aviso sobre a temperatura do cULus: <85 °C
ambiente

Temperatura de [°C] -30..125
armazenamento

Protecao IP 67; IP 68; IP 69K
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CertificacOes | testes

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50911 ms
500g1ms
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20g/10 ... 2000 Hz
MTTF [anos] 1701
Dados mecanicos
Peso [a] 50
Invélucro Cilindrico
Tipo de montagem M8 x 1,25
DimensGes [mm] @17/L =53
Materiais involucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
Max. torque de aperto [Nm] 8
Mechanischg . [a] 500
Uberlastfestigkeit

Acessorios

Material incluido arruela, conico

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; Comprimento méx. do cabo: 250 m

2 1
3 4
1 L+ (+9 V)
2 | out
3 GND
4 Test

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — VSA001-03 — 13.04.2023 — &



