E11589

Buchse mit CAN-Bus Abschlusswiderstand
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Einsatzbereich
Applikation CAN-Bus; Fur den mobilen Einsatz
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [0] 7,7
Abmessungen [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
Werkstoff GriffkOrper TPU
Werkstoff Uberwurfmutter Zinkdruckguss, vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Bemerkungen Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Q) ist im M12-Steckverbinder integriert.
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Kontakte: 5; Griffkdrper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Dichtung:
FKM; Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm
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