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Sensores de toque capacitivos
KTEEFOKMMFRKG/2M/I0
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i' 3 porca, disco de simbolo, vedacéo (incluido na embalagem)
2 vedacéao (pré-montado)
c E cus Qr10-Link UK
LISTED Cn
Caracteristicas do produto
Funcao elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Interface de comunicacao IO-Link
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M22x1/L=238,8
Area de aplicacédo
Principio de trabalho Dinamico; estatico; biestavel; combination; (parametrizavel)

Resistente a UV sim

Dados elétricos

Tensé&o de operacgéo V] 8..32DC
Classe de protecao 1
Prote¢é&o contra inversao de
polaridade
Consumo de corrente <7,2mA; (LED desligado: Ub = 24 V)
< 125 mA; (LED branco, luminosidade méaxima: Ub = 8 V)
< 79 mA; (LED branco, luminosidade maxima: Ub =12 V)
< 43 mA; (LED branco, luminosidade maxima: Ub = 24 V)
< 35 mA; (LED branco, luminosidade maxima : Ub = 32 V)

sim

Quantidade total de entradas 2

Nivel de comutacéo High V] >19,2; (ativacdo segura a 24 V : Tenséo >= Ub*0,8)

Nivel de comutacéo Low V] < 4,8; (desativacdo segura a 24V : Tensédo <= Ub*0,2)

Entradas de acordo com a norma IEC 61131-2 (Typ 3)

saidas
Funcéo elétrica PNP/NPN; (parametrizavel)

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
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Queda de tensdo max. da \Y|

saida de comutacdo DC L5
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutacgdo DC
Protegédo contra curto- .
L sim
circuitos
Protecdo contra sobrecarga sim
Tempos de reacao
Tempo de resposta [ms] 64
Software |/ programacao
Possibilidades de ajuste dos abertura / fechamento; PNP/NPN; estatico; Dinamico; biestavel; combination; Retardo
parametros no ligamento e desligamento; Luminosidade; sensibilidade; condicdes ambientais
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisao I10-Link 1.1.3
Perfil Smart Sensor - SSP 1.1 Fixed Switching Sensor
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Extension Sensor Control Wide
Function Locator
Function ProductURI
Tempo min. do ciclo do [ms] 132
processo ’
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1559
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...65
Protecao IP 65; IP 67; (IP 69K na parte frontal)
Certificacdes / testes
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10VIm/3Vim
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 0V
IEC 61000-6-3, EN 55011 (Class B)
IEC 61000-4-5 Surge 1kV (L+paral- , 42Q, 0,5puF)/0,5kV
(todos os cabos para L-, 42 Q, 0,5 uF)
Estabilidade de vibracéo EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequéncia,
1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 50 g meio seno 11 ms; respectivamente 20
impactos em cada direcao dos 3 eixos de
coordenadas
Resisténcia duradoura ao EN 60068-2-29 Eb 40 g meio seno 6 ms; respectivamente 8000
choque impactos em cada diregcao dos 3 eixos de
coordenadas
MTTF [anos] 218
Peso [0] 109,5
Invélucro forma construtiva de roscas
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Dimensbes [mm] M22x1/L=238,8
Designacéo da rosca M22 x 1
Materiais invélucro: PA; porca de fixagdo: PBT; disco de simbolo: PA; Junta: borracha natural

Displays | elementos de operacao

Display em operagdo LED, RGB configuraveis
Acessorios
Material incluido porcas de fixagdo: 1 x M22

disco de simbolo transparente: 1
adesivo com icones: 1

Junta: 1
anel de vedacéao: 1
Acessoério opcional disco de simbolo
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica
cabo: 2 m, PUR, @ 4,9 mm; 5 x 0,34 mm2
Conexéao
BN
L+
WH
-/7/ IN1
GY
— N2
\ BK
MP
BU
L-
BN : marrom
WH : branco
GY: cinza
BK: preto
BU: azul
BN L+
WH IN1
GY IN2
BK MP DO (NO/NC), 10-Link
BU L-

MP: entrada multifuncional; DO: saida digital; NO: normalmente aberto; NC: normalmente fechado
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Diagramas e curvas

instrucéo de operacao relevante
para a aplicacéo

funcéo
garantida
somente

com

o]

disco

de

simbolo

(pode

ser
encomendado
separadamente)

1. funcdo garantida com disco de plastico
2. afuncdo sem disco ndo é garantida

3. fungéo garantida com disco de aco inoxidavel
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