E11036

Adaptador de instalacdo para sensores capacitivos
MOUNTING ADAPTER M30 PVDF
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1 anel de vedagédo 44 x 2 mm

Area de aplicacdo
Resisténcia a pressao 8 bar 0,8 MPa

Condicoes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...110

Dados mecanicos

Peso gl 83,4

Dimensoes [mm] G1l1l1/4/L=65

Designacéo da rosca G1l1/4

Materiais Adaptador: PVDF; anel de vedacdo: EPDM
Conexao do sensor conexdo da rosca M30 x 1,5 Rosca interna
Conexéo de processo conexao darosca G 1 1/4 rosca externa

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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