EVCO07A

Cabo de ligacdo
VDOAHO040VAT0002H04STAHO040VAT

|

M12x1

Area de aplicacido

Caracteristica especial sem halogénio; Contatos banhados a ouro
Aplicacéo NAMUR
Compativel com tinta sim

Dados elétricos
Tensao de operagéo \Y] <60 AC/DC
Classe de protecéo I

Capacidade de carga total [A] 2

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...60
Protecéo IP 67; (quando utilizado fora de areas explosivas: IP 68 / IP 69K)

Certificacdes / testes

Aprovacao BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Jenpticacao dos aparelhos € 113G Ex ec IIC Gc; Il 2D Ex tb IlIC Db IP65/IP67
Peso [0] 115,3

Dimensées [mm] 31x155x36,5

Material do invélucro TPU

Material porca 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)

Material da vedagéo FKM

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexao: 1 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, laranja; Blogueio: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L);
Max. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm
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EVCO07A

Cabo de ligacdo
VDOAHO040VAT0002H04STAHO040VAT

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 4,9 mm; 4 x 0,34 mm? (42 x @ 0,1 mm)
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Conexao elétrica - soquete
Conexdo: 1 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L);
vedacgdo: FKM; Méax. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm
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