IN5364

Induktiver Sensor
IN-3002-APKGJ/AS-514-TPO
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1 Befestigungsbohrung
2 Gewindebuchse M3 Tiefe 5,8 mm

Ce 2K

Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion Offner
Schaltabstand [mm] 2
Gehéuse Quaderfoérmig
Abmessungen [mm] 40x 12 x 26

Elektrische Daten

Betriebsspannung \Y] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)
Schutzklasse 1]
Verpolungsschutz ja
Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion Offner
Max. Spannungsabfall I\ 25
Schaltausgang DC '
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 250
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 1400
Kurzschlussschutz ja
ﬁzrs;:gﬁl:gsschutz getaktet
Uberlastfest ja

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 2
Realschaltabstand Sr [mm] 2+10%
Arbeitsabstand [mm] 0..1,6

Genauigkeit | Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1/ Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
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Hysterese [% von Sr] 3...15
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...80
Schutzart IP 65

Zulassungen / Prufungen

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 1906
Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 20
Gehause Quaderférmig
Einbauart biindig einbaubar
Abmessungen [mm] 40 x 12 x 26
Werkstoffe Gehéuse: PBT
Befestigungsbohrung

Anzugsdrehmoment [Nm] <0,5

Gewindebuchse
Anzugsdrehmoment [Nm] <1,2; (bei Auflage der Messingbuchse auf die Gegenspannflache)

Anzeigen | Bedienelemente
Anzeige Schaltzustand 4 x 90° LED, gelb

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A; Kontakte: 3
4

1®3

Anschluss
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