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Elektrische Daten
Betriebsspannung \Y| 24 DC

Uberspannungsschutz ja; (Spitzenstrom <75 A, Spitzenspannung < 50 V)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Lagertemperatur [°C] -40...85

Zulassungen / Priifungen
EMV ISO 7637-2 Impuls 5A 200 V (Amplitude)
< 350 ms (Impulsdauer)
2 Q (Innenwiderstand)
ISO 16750-2 Load dump Test A 200 V (Amplitude)
< 350 ms (Impulsdauer)
2 Q (Innenwiderstand)

Mechanische Daten

Gewicht a] 202

Abmessungen [mm] 69 x 96 x 33

Bemerkungen Der Verpolungsschutz muss indirekt tGber eine
entsprechende Sicherung gewahrleistet werden.

Verpackungseinheit 1 Stick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 4 x Flachstecker (6,3 mm)
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