RMS002

Seilzug-Drehgeber
DRAW WIRE ENCODER
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1 Gewindebolzen M6x20
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Produktmerkmale

Auflésung 8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit
Einsatzbereich

Funktionsprinzip Absolut

Abtastsystem magnetisch

Applikation Drehgeber
Betriebsspannung V] 8..32DC
Stromaufnahme [mA] <20
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Schutzklasse 1l
Verpolungsschutz ja
Max. [ms] 500
Bereitschaftsverzégerungszeit

Einschwingzeit [ms] 32

Ein-/Ausgédnge
Anzahl der Ein- und

Anzahl der analogen Ausgénge: 1

Ausgéange

Ausginge

Anzahl der analogen 1
Ausgange

Analogausgang Strom [mA] 4..20
Max. Blrde [Q] 500
Genauigkeit Analogausgang [%0] 0,1
Mess-/Einstellbereich

Auflésung 8192 Schritte; 16 Umdrehungen; 17 Bit
Genauigkeit +0,012 % FSO
Wiederholgenauigkeit +0,005 % FSO

Software | Programmierung

Parametriermdglichkeiten Startpunkt; Endpunkt; Mittelposition

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Lagertemperatur [°C] -40...80
ruaftxfelzjlélha;;(gei relative [%] 95; (Betauung nicht zulassig)
Schutzart IP 64; (Gehauseseitig: IP 65)
MTTF [Jahre] 241
Gewicht [¢]] 696
Gehause Zylindrisch
Werkstoffe Gehéause: Stahl; Seiltrommel: Zinkdruckguss /
Kunststoff; Messseil: Edelstahl polyamid-beschichtet
Max. Messlange [mm] 3000
Seiltrommelumfang [mm] 200
Seildurchmesser [mm] 0,87
Seilanschluss Gewindebolzen M6x20; Ose @ 2 mm
Seileigenschaften Max. Seilgeschwindigkeit [m/s] 0,8
Max. Seilbeschleunigung [a] 1
Max. Auszugskraft [N] 3
Max. Einzugskraft [N] 2,5

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick
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Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12, axial verwendbar; Codierung: A; Kontakte: 5

1L+

2 Analogausgang
3L-

4 Set2

5 Setl
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