E70450

Cabo de ligacdo
Edge-Gateway/Power cable M12
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Area de aplicacdo
Aplicagdo Aplicacgbes industriais / automacao industrial; Tensao de alimentacdo para edgeGateway

Dados elétricos

Tensao de operagéo \Y] 8..32DC

Condi¢cdes ambientais

Temperatura de [°C]
armazenamento 40...105
Protecéo P65

Dados mecanicos
Peso [o] 1115
Materiais PBT-GF20

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 0,6 m, PVC; FLRY-B

Conexao
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E70450

Cabo de ligacdo
Edge-Gateway/Power cable M12

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 __ 1

3 4
1 L+
2 N.C.
3 L-
4 N.C.

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E70450-00 — 05.11.2020 — £



