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1 Beweglicher Bolzen mit Federriickfiihrung Anschlaghub 1,5mm, @ 5,5mm
Einsatzbereich
Ausfiihrung fir Bauformen, @ 6,5 mm, Sn=1mmb

Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 44,4

Werkstoffe AnschlagstodRel: Automatenstahl; Anschlagbolzen: 1.0503 (Stahl /
C45K) stirnseitig gehértet; Uberwurfmutter: Messing vernickelt

Betatigungskraft [N] >5

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stick
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