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Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei
Applikation Einsatz in mobilen und rauen Anwendungen
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung \Y| 12..24DC
Schutzklasse 1l
Strombelastbarkeit gesamt [A] 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Umgebungstemperatur [°C] -30..70
bewegt
Schutzart IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten
Gewicht [a] 173,7
Werkstoff Griffkbrper PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, violett, @ 6,4 mm; verdrillt; 2 x 0,50 mm?2 (28 x 0.15mm)+2x 1 mm? (52 x 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse
Steckverbindung: 2 x DEUTSCH-Steckverbinder, gerade; Kontakte: 4, vernickelt; Griffkbrper: PA
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