AC2316

Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumaticos oscilantes
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
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Caracteristicas do produto

Funcao elétrica AS-i
Alcance de deteccéo [mm] 4
Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 55 x 60 x 35

Area de aplicacdo

Aplicacéo Sensor de posicdo para atuadores; controle de atuador

Dados elétricos

Tensé&o de operagéo \Y| 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <160

Funcéo elétrica AS-i
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 100

de comutagdo DC
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Faixa de deteccao

Alcance de detecgao [mm] 4

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...70
Protecao IP 67

Certificacdes / testes

EMC EN 50295

EN 61000-6-2
MTTF [anos] 310
Valor caracteristico AS-i
Versdo AS-i 2.1
Modo de enderecamento .
ampliado sim
Configuragdo da AS-i E/S [hex] 7
Cddigo ID da AS-i [hex] A.E
Certificado AS-i 75002

Dados mecanicos

Peso [0] 179
Invélucro Retangular
Montagem ndo embutido
Dimensées [mm] 55 x 60 x 35
Materiais invélucro: PBT

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 2 x LED, amarelo
Material incluido arandela de prote¢éo para IND: 1 x (39,5 x 17,5 x 1 mm), E11310
parafusos de sextavado interno: 2 x (M5 x 35 mm)
arruelas: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; Bloqueio: 1.4305 (aco inoxidavel / 303)
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Conexao

Nod——Asi-

Conexao elétrica

1 AS-i +
3 AS-i -

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 2; Bloqueio: 1.4305 (aco inoxidavel / 303)

1 2
(+ N )
540 E
4 3
Saidas
3 tensao externa -
4 saida de comutagdo 1 +
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