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Resisténcia de terminacao CAN-Bus
SDOGSAO060PLAFKCR
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Area de aplicacido
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Aplicacdo barramento CAN; para aplicagbes mdéveis

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Prote¢&o IP 68

Dados mecanicos

Peso [a] 29,27
Material do invélucro PA
Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - soquete
Conexdo: 1 x conector DEUTSCH (DT-06-6S-EP11), reto; Contatos: 5, dourado; Corpo: PA

Conexao
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