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T-Verteiler
T SPLITTER M12/2XUS

M12x1 59 5
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Einsatzbereich

Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] <30AC/<36DC
Strombelastbarkeit je Modul /  [A] 3
Steckplatz

Strombelastbarkeit gesamt [A] 3

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...90
Schutzart IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [a] 39,7
Werkstoffe Gehéause: PUR
Werkstoff Uberwurfmutter Messing, vernickelt

Zubehor
Lieferumfang Verschlusskappen: 1

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — E11627-01 — 09.08.2012 — &



E11627

T-Verteiler
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Elektrischer Anschluss
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Steckverbindung: 1 x M12; Arretierung: Messing, vernickelt
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