E43900

Adaptador de instalacdo para sensores capacitivos
MOUNTING ADAPTER G3/4",POM
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Area de aplicacéo

Resisténcia a pressao 8 bar 0,8 MPa

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Dados mecanicos

Peso [a] 22

Dimensoes [mm] G3/4/L=50

Designagéo da rosca G 3/4

Materiais Adaptador: POM

Max. torque de aperto [Nm] 5

Conexdo do sensor conexdo da rosca M18 x 1 Rosca interna
Conex&o de processo conexdo da rosca G 3/4 rosca externa

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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