06S301

Transmissor fotoelétrico por barreira
06S-00KG/0,30m/US
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Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular

Area de aplicacéo
Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicacéo Industria alimenticia e de bebidas

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y| 10...30 DC

Consumo de corrente [mA] 11; ((24V))
Classe de protecéo 1l

Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 633

Faixa de deteccao
Transmissor / receptor transmissor
Alcance de deteccao [m] <10

Diametro max. da mancha de [mm]

300
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa maxima
valem para

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protegéo IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificacdes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 2600
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06S301

Transmissor fotoelétrico por barreira
06S-00KG/0,30m/US

Certificado UL Ta -25...40 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Class 2
NuUmero de aprovacédo UL E005
Dados mecanicos
Peso [0] 50,5
Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 34,8 x13x 21
Materiais involucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); vedagdo: EPDM,; plastico: PPSU
Material da lente protetor frontal:PMMA
Orientagéo da lente oOptica lateral
Max. torque de aperto [Nm] 1; (Parafusos)

Displays /| elementos de operacao

Display em operagao 1 x LED, verde
Observacdes tenséo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm?

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4
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06S301

Transmissor fotoelétrico por barreira
06S-00KG/0,30m/US

Diagramas e curvas
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x: distancia [mm]

y: fator da capacidade de reserva
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