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Termékjellemz6k

Bemenetek s kimenetek Digitalis kimenetek szama: 2; Analég kimenetek szama: 1

szama
Mérési tartomany 4...1250 I/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m3h
Folyamatcsatlakozéas menetes csatlakozé R 1/2 kiills§ menet DN15

Felhasznalasi teriilet

Alkalmazas Ipari alkalmazasokhoz
Kdzeg suritett levegd
Kdzegh6mérséklet [°C] -10...60

Min. repesztényomas 64 bar 6,4 MPa
Nyomasallésag 16 bar 1,6 MPa
MAWP (CRN szerinti [bar]

alkalmazasokhoz) 9,7

Elektromos adatok

Uzemi fesziiltség V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Aramfelvétel [mA] <80
Min. szigetelési ellenallas [MQ] 100; (500 V DC)

Védelmi osztaly 1l
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Polaritascsere védelem igen

Bekapcsolasi késleltetési id6 [s] 1

Bemenetek | kimenetek

Bemenetek és kimenetek Digitalis kimenetek szama: 2; Analdg kimenetek szama: 1

szama

Bemenetek

Bemenetek szamlalo reset

Kimeneti jel kapcsolo jel; analdg jel; impulzusjel; 10-Link; (beallithatd)
Elektromos kivitel PNP/NPN

Digitalis kimenetek szama 2

Kimeneti funkcié zaro / nyitd; (paraméterezhetd)

Kapcsol6 kimenet maximalis V]
fesziiltségesése DC

Kapcsol6 kimenet allando [mA]
aramterhelhet6sége DC

2,5

150; (kimenetenként)

Analég kimenetek szama 1

Analég aram kimenet [mA] 4...20; (skalazhatd)

Max. terhelés [Q] 500
Impulzuskimenet felhasznalt mennyiség szamlalo
Rovidzarlat-védelem igen

Rovidzarlat elleni védelem .

tipusa utemezett
Tulterhelés-védelem igen

Mérési | beallitasi tartomany

Mérési tartomany 4...1250 I/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m3h
Kijelzési tartomany 0...1500 I/min 0...119,8 m/s 0...90 m3h
Felbontas 1 I/min 0,1 m/s 0,05 mé/h
Kapcsolasi pont SP 11...1250 I/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m3/h
Visszakapcsolasi pont rP 5...1243 I/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m3/h
Analég kezd6pont ASP 0...1000 I/min 0...79,8 m/s 0...60 m3/h
Analég végpont AEP 250...1250 I/min 20...99,8 m/s 15...75 m3/h
Alacsonyaramlas kizaras LFC 1...13 I/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m3h
Lépéstavolsag 1 I/min 0,1 m/s 0,01 m¥h
Nyomasfelugyelet

Mérési tartomany [bar] -1...16

Kijelzési tartomany [bar] -1...20

Felbontas [bar] 0,05

Kapcsolasi pont SP [bar] -0,92...16

Visszakapcsolasi pont rP [bar] -1...15,92

Anal6g kezddpont [bar] -1..12,8

Anal6g végpont [bar] 2,2..16

Lépésekben [bar] 0,01

Térfogataram mennyiségének ellenérzése

Mérési tartomany 0...100000000 m3 0...353146667,2 scf

Kijelzési tartomany 0...100000000 m? 0...353146667,2 scf

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 » 45128 Essen — A miiszaki valtoztatasok jogat értesités nélkiil fenntartjuk! — HU-HU — SD6500-00 — 13.04.2023 — &



SD6500

s

Siiritett levegé méré
SDR12DGXFRKG/US-100

Kapcsolasi pont SP
Impulzus érték

0,001...10000000 m?
0,001...10000000 m?

0,05...353146667,2 scf
0,05...353146667,2 scf

Lépésekben 0,0001 m3 0,005 scf
Impulzushossz [s] 0,002...2
H6émérséklet-ellenbrzés

Mérési tartomany -10...60 °C 14...140 °F
Kijelzési tartomany -24...74 °C -11,2...165,2 °F
Felbontas 0,2 °C 0,5 °F
Kapcsolasi pont SP -9,7...60 °C 14,6...140 °F
Visszakapcsolasi pont rP -10...59,7 °C 14...139,4 °F
Analég kezdbpont -10...46 °C 14...114,8 °F
Anal6g végpont 4...60 °C 39,2...140 °F
Lépésekben 0,1°C 0,1°F
Pontossag / eltérés

H&mérséklet-egyltthatd [1/K] + 0,07 % MW

Pontossag (mérési
tartomanyban)

Ismétlési pontossag

Nyomasfelligyelet
Ismétlési pontossag

[a végérték %-a]
Jelleggorbe eltérés

[a végérték %-a]

Terjedelem legnagyobb
hémérsékleti koefficiense

[% MEW / 10 K]

Nullpont legnagyobb
hémérsékleti koefficiense

[% MEW / 10 K]

H&mérséklet-ellenbrzés
Pontossag K]

Reakcioid6k

Vélaszid6 [s]

Csillapitas folyamatérték dAP [s]

Nyomasfeliigyelet
Vélaszid6 [s]

H&mérséklet-ellenbrzés
Vélaszdinamika TO5 / TO9 [s]

Szoftver | programozas

Paraméterezési lehetéségek

Interfész
Kommunikaciés interfész
Atvitel tipusa

10-Link verzié

SDClI-szabvany
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class 141: + (2 % MW + 0,5 % MEW); class 344: + (6 % MW + 0,6 % MEW) ;
levegémindség az 1SO 8573-1:2010 szerint; kozeghémérsékletnél 23 °C

+ (0,4 % MW + 0,1 % MEW)

<+ 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (legkisebb érték beallitas))

+0,5; (az aramlasi mérési tartomany hataran lév6 kbzegaramlas esetén)

hiszterézis / ablak; zar6 / nyitd; &ram/impulzus kimenet;
elforgathaté / kikapcsolhato kijelz6; Mértékegység; totalizator

+0,2

<0,1; (dAP =0, T09)

0..5

0,05

T09=0,5

[O-Link

COM2 (38,4 kBaud)

11

IEC 61131-9 CDV
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Profil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution
SI0-méd igen
Szikséges master port tipus A
Analég folyamatadat 8
Binaris folyamatadat 2
Min. folyamat ciklusidd [ms] 7.2
Tamogatott DevicelD-k tizemmad DevicelD
default 862
Koérnyezeti kériilmények
Kornyezeti h6mérséklet [°C] 0...60
Tarolasi h6mérséklet [°C] -20...85
Max. megengedett relativ [%] 90
paratartalom
Védettség IP 65; IP 67
EMC DIN EN 60947-5-9
CPA-engedély modellszam 001TG
pontossagi osztaly -
maximalisan megengedett hiba +25%FS
Q (min) 0,25 m¥h
Q® -
Q (max) 75 m3/h
Rezgésallésag DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [év] 183
UL mindsités UL tanusitvany szama 1012
UL fajl szama E174189
Nyoméastarté edényekre mérnoki gyakorlattal 6sszhangban; hasznalhaté stabil
vonatkozé irdnyelvek gazos alkalmazéasok esetében, 2. folyadékcsoport

Mechanikai adatok

Saly gl 728,5

Haz téglatest kialakitasu

Méretek [mm] 300x45,4x71,2

Anyagok PBT+PC-GF30; PPS GF40; rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes
acél (1.4305 / 303); acél (1.5523) galvanizalt; sargaréz (2.0401); FKM

Kdzeggel érintkez6 anyagok rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rozsdamentes acél (1.4305 / 303);

FKM; keramia Givegpasszivalt; PPS GF40; Al203 (keramia); akrilat
Folyamatcsatlakozéas menetes csatlakozé R 1/2 kiills§ menet DN15

Kijelzék | kezelési egységek

Kijelz8 szines kijelz8 1,44", 128 x 128 pixel
2 x LED, sarga

Megjegyzések
Megjegyzések MW = Mért érték
MEW = mérési tartomany végértéke
A mért, kijelzett és beallitott értékek DIN ISO 2533
szerinti standard aramlasi térfogatra vonatkoznak.

Az installaciorol és mikddtetésrél sz6l6 informacidkat a hasznalati utasitasban talalja.
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Csomagolasi egység 1db

Elektromos csatlakozas
Csatlakoz6: 1 x M12; kddolas: A; Erintkezék: 4

2 1
3 4
Csatlakozas
1 : BN L+
2 WH
L/ ~———— OUT2
4 _BK
A\N—D——— OUT1/I0-Link
358U _
OUT1/10-Link: kapcsolé kimenet aramlas

kapcsolo kimenet h6mérséklet

kapcsol6é kimenet nyomas

Impulzuskimenet mennyiség méré

jel kimenet elévalasztés szamlalé
OUT2/InD: kapcsol6 kimenet aramlas

kapcsolé kimenet hémérséklet

kapcsol6 kimenet nyomas

analég kimenet aramlas

analdg kimenet h6mérséklet

analdg kimenet nyomas

jel kimenet elévalasztos szamlalé

Impulzuskimenet mennyiség méré

Bemenet szamlalé reset
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