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Sensor de reflexdao difusa com supressao de fundo
OJH-FPKGIFOIAS
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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha

Invélucro Retangular

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Supresséo de fundo
Principio de funcionamento Sensores de reflexdo difusa
Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial

Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 25
Classe de protecéo 1l

Protecado contra inverséo de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 660

Funcéo elétrica PNP
Saida Comutacdo de modo Claro/Escuro; (programavel)
Queda de tensdo max. da I\ o5

saida de comutagdo DC
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Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutagdo DC
Frequéncia de comutagéo [Hz] 1000
DC
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versdo da protecdo contra .

L por impulso
curto-circuito
Protecédo contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao
Alcance [mm] 15...400; (papel branco 200 x 200 mm 90#% remissé&o)
Alcance/alcance de deteccgéo sim
ajustavel
Diametro max. da mancha de [mm] 18
luz
Dimens@es da mancha de luz
alcance

valem para
Supresséo de fundo .

: P sim
disponivel

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Prote¢&o IP 67

CertificacOes | testes
EMC EN 60947-5-2
MTTF [anos] 556

Dados mecanicos

Peso [g] 35,3

Invélucro Retangular

DimensGes [mm] 35x24x11

Materiais involucro: ABS; janela LEDs: SEPS; botdo: SEPS
Material da lente protetor frontal:PMMA

Orientacéo da lente Optica frontal

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
em operagdo 1 x LED, verde
Trava eletrdnica sim

Acessorios

Material incluido Parafusos: 2
anéis de presséo: 2

Porcas: 2
Observacoes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M8; codificagdo: A; Contatos: 4
2 _4

1@3

Conexao

O

2: Teach

2 Teach

Diagramas e curvas

o

b
-

a: Sensor
objeto
c: plano de fundo
x:  sensor de distancia / objeto [mm]

y: distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]
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x:  sensor de distancia / objeto [mm]
distancia minima do objeto / plano de fundo [mm]

objeto preto (6% de remissao) , fundo branco (90% de remisséao)

objeto cinza (18 % de remisséo) , fundo branco (90% de remisséo)

w N P
I

= objeto branco (90 % de remisséo) , fundo branco (90% de remisséo)
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