EBCO018

Distribuidor central
ZDO6H050MSS0005H15
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LISTED

Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio; Contatos banhados
a ouro; Tolerancias para dobras e deslocamentos
Aplicagéo Aplicagdes industriais / automacao industrial; Aplicacéo
em maquinas de ferramentas, refrigerantes e lubrificantes
Sem silicone sim

Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y4| < 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de protecéo I

Capacidade de carga por [A] 4
madulo/slot

Capacidade de carga total [A] 12
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente [°C] 5. 60
(mével)
Protecao IP 67; IP 68

CertificacOes | testes

Certificado UL Enclosure type Type 1

Peso [0] 756

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem da parede traseira
Dimensfes [mm] 100 x 54 x 22
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EBCO018

Distribuidor central

ZDO6H050MSS0005H15
Materiais involucro: PA

Material porca latdo, niquelado

Quantidade de slots do 6

distribuidor central

Versdo do conector M12

Tolerancias para dobras e .

deslocamentos sim

Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos ciclos de curvatura > 2 Mio.

esforco de tor¢céo maximo 30 °/m

Acessorios

Material incluido Capas de protecgéo: 2

etiquetas de identificagdo: 6

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 8,8 mm; 12 x 0,34 mm? (63 x @ 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm?2 (127 x @ 0,1 mm )

Conexao elétrica - slot
Conexao: 6 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5, dourado; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm
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Conexéao
BN 1(1..6)
BU 3(1..6)
GN/YE 5{1...6),.
GY/PK 2(1)
RD/BU 2(2)_
WH/GN 2(3)
N
BN/GN 2(4)
L
WH/YE 2(3)_
YE/BN 2(6)
WH 4(1)_
N
GN 4(2)
YE 4(3)
GY 4(4).
PK 4(5)
RD 4(6)_
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
GN = verde
GY = cinza
PK = rosa
RD = vermelho
WH = branco
YE = amarelo
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