LR3300

Sensor de nivel continuo (microondas guiadas)
LR0O000B-BN34AMPKG/US

observe as informagées técnicas em " Downloads"
para altas temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na
conexao do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.

A
Y

30

57
67

|
M12x1

©

i

|

|
p

87

.@..._._._._._.-.._._._.

—
.
11

o8 /6
| %

I | 3A"NPT|
A

r—
\

|
o — — =

XA |

oo e e W s

exibi¢do alfanumérica 4 digitos

LEDs Unidade do display / Status de chaveamento
botBes de programacao

Zona ativa
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analégicas: 1

saidas
Comprimento da sonda L [mm] 100...1600
Conex&o de processo conexao da rosca 3/4" NPT rosca externa

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicagédo para aplicagdes industriais

Substancias Fluidos liquidos

Constantg dielétrica da 55

substancia

Fluidos recomendados agua; fluidos a base de agua

N&o utilizvel para Consulte o manual de operacéo, capitulo "Utilizacdo adequada”.
Temperatura do processo [°C] -25...80; (90 < 1 h ; veja nota sob observacgdes)
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LR3300

Sensor de nivel continuo (microondas guiadas)
LR0O000B-BN34AMPKG/US

Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa
Resisténcia contra vacuo -1000 mbar -0,1 MPa
MAWP nas aplicagbes [bar] 16

segundo CRN
Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <30

Classe de protecédo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] <3
Principio de medida Guia de onda radar

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas

Saidas totais 2

Sinal de saida sinal de comutagao; sinal analdgico; 10-Link
Funcéo elétrica PNP

Quantidade de saidas digitais 1

Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200

de comutagdo DC
Quantidade de saidas

o 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20, invertivel; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 500
Tensao da saida analdgica \Y| 0...10, invertivel; (de escala ajustavel)
Min. resisténcia de carga [Q] 2000
Protecéo contra curto- .
sim

circuitos

Versao da protecao contra

) térmico, pulsado
curto-circuito

Protegédo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Comprimento da sonda L [mm] 100...1600
Zona ativa A [mm] L-40
Zona inativa 11/ 12 [mm] 30/10
Frequiéncia de medicéo [Hz] 4

Alcance de ajuste

Ponto de comutagdo SP [mm] 15...L-30
Ponto de comutacéo e [mm]

retorno rP 10...1-35
Em intervalos de [mm] 5
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LR3300

Sensor de nivel continuo (microondas guiadas)
LR0O000B-BN34AMPKG/US

Histerese [mm] >5

Precisao | desvios

Repetibilidade [mm] +5

Erro de medigcéo [mm] +7

Erro de offset [mm] 5

Resolugéo [mm] 1

Tenséo do sinal zero \Y| 0

Corrente do sinal zero [mA] 4

Tensao de sinal completo \Y] 10

Corrente de sinal completo [mA] 20

IlnglllJ(éncia da temperatura por £+02%

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dados _do processo 1

analdgicos

Dados do processo binarios 1

Tempo min. do ciclo do [ms] 2.3

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 345

Temperatura ambiente [°C] -25...60

amasenamento - 40..85

Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 em reservatorios metalicos fechados
DIN EN 61000-6-4 em reservatorios plasticos ou reservatorios
metdlicos abertos
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) com sonda de
referéncia 0,5 m
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 59 (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) com
sonda de referéncia 0,5 m
MTTF [anos] 196
Certificado UL Numero de aprovagéo UL HO006
NuUmero do arquivo UL E174191
Peso a] 346,5
Materiais 1.4301 (aco inoxidavel / 304); 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V
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Sensor de nivel continuo (microondas guiadas)
LR0O000B-BN34AMPKG/US

Materiais em contato com o 1.4305 (aco inoxidavel / 303); conexdo de sondas:
fluido 1.4435 (ago inoxidavel / 316L); PTFE; FKM
Conexéo de processo conexao da rosca 3/4" NPT rosca externa

Displays / elementos de operacao

Display Unidade do display 3 x LED, verde
Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Nivel exibicdo alfanumérica, 4 digitos
Configuracdo de parametros exibicdo alfanumérica, 4 digitos
Observacoes
Notas

observe as informagfes técnicas em " Downloads"; para altas
temperaturas se aplica: fundamental é a temperatura na conexao
do processo. A temperatura real do fluido pode ser mais alta.

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4, dourado

Conexao
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Sensor de nivel continuo (microondas guiadas)
LR0O000B-BN34AMPKG/US

Diagramas e curvas
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