E11657

Soquete confeccionavel

SDOGH040MSSFKPG
M12 x1
c € UK
cA

Area de aplicacdo
Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensdo de operagéo V] <45AC/<70DC
Capacidade de carga total [A] 4; (...40 °C)
Condi¢cdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Protegéo IP 68

Dados mecanicos

Peso [0] 28,8
Dimensbes [mm] 18 x 18 x 46
Material do invélucro PA
Material porca latdo, niquelado

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mmz; Revestimento do cabo: & 6...8 mm

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacéo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: PA; Bloqueio: latdo, niquelado
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