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Klemmverschraubung fiir Prozesssensoren
FITTING LI G3/4/D16
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Einsatzbereich
Ausfuhrung fur kapazitive Fillstandsensoren LI
Montage Klemmverschraubung
Druckfestigkeit 0,5 bar 0,05 MPa
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60

Mechanische Daten

Gewicht [0] 67,8

Abmessungen [mm] @31/L=36

Werkstoffe Gehause: Messing vernickelt; aktive Flache: TPE; Dichtung: FKM
Anzugsdrehmoment [Nm] 10

Sensorikanschluss @ 16 mm

Prozessanschluss Gewindeanschluss G 3/4 AuRengewinde

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stick
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