E89150

LC-Display
LC-DISPLAY

Auslaufartikel

Alternativartikel: DX1041
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehdors eventuell abweichende technische Daten.
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Schalttafelausschnitt 68 x 33 mm nach DIN

q3

Produktmerkmale

Gehéuse Quaderfoérmig
Abmessungen [mm] 39 x75x 54

Einsatzbereich

Applikation Skalierbare Anzeige fiir Sensoren mit Analogausgang

Ein-/Ausgéange

Anzahl der Ein- und Anzahl der analogen Eingénge: 1

Ausgénge

Eingange

Apzahl der analogen 1

Eingange

Analogeingang Spannung vl 10...50
Umgebungstemperatur [°C] 0...60

Schutzart IP 65; (eingebaut mit Dichtung)
Gewicht [0] 120

Gehéuse Quaderfoérmig
Montageart zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt
Abmessungen [mm] 39 x75x 54
Werkstoffe Kunststoff

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick
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E89150

LC-Display
LC-DISPLAY

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...2.5 mm?2

Anschluss
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Potentiometer
1 Nullpunktabgleich grob
2 Nullpunktabgleich fein
3 Anzeigebereich grob
4 Anzeigebereich fein
DIP-Schalter
5 Dezimalpunkt , Eingang 10...50mA
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