SU9000

Sensor ultra-som de vazao
SUR54HGBFRKG/W/US-100-IPF
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medicdo 0...200 I/min 0...12 m¥h
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1 1/4 rosca externa vedacao chata

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicagdo funcédo de totalizador; para aplica¢des industriais

Montagem conexao a tubulagdo através de adaptador

Substancias agua; solucgdes de glicol; Refrigerantes lubrificantes; 6leos

Informacéo sobre fluidos Oleos de baixa viscosidade com viscosidade: 7...40 mm2/s (40 °C)
Oleos de alta viscosidade com viscosidade: 30...68 mm2/s (40 °C)

Temperatura do fluido [°C] -10...80

Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa

Dados elétricos

Tenséo de operacéo \Y] 19...30 DC; (para SELV/PELV)
Consumo de corrente [mA] 100

Resisténcia de isolamento [MQ]

100; (500 V DC)
min.
Classe de protecéo 1

Protecéo contra inverséo de
polaridade

Retardo de prontidéo [s] 10

sim
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Principio de medida ultrassom

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2; Quantidade de saidas analégicas: 1

saidas
Entradas reinicio do contador
Saidas totais 2
Sinal de saida sinal de comutacdao; sinal analégico; sinal de pulso; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP/NPN
Quantidade de saidas digitais 2
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo méax. da V] 2
saida de comutagdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250; (por saida)
de comutagdo DC
Quantidade de saidas 1
analégicas
Corrente da saida analégica [mA] 4...20; (de escala ajustavel)
Carga max. [Q] 500
Tensédo da saida analégica V] 0...10; (de escala ajustavel)
Min. resisténcia de carga [Q] 2000
Saida de impulso Medicao de vazao
Protecéo contra curto- .

S sim
circuitos
Versao da protegao contra .

) por impulso

curto-circuito
Prote¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo 0...200 I/min 0...12 m¥h
Escala do display 0...240 l/min 0...14,4 m3/h
Resolugéo 0,1 l/min 0,01 m3/h
Ponto de comutagdo SP 0,4...200 I/min 0,02...12 m3/h
Ponto de comutagéo e 0...199,6 I/min 0...11,98 m3/h
retorno rP

Ponto inicial do sinal 0...160 I/min 0...9,6 m3h
analégico ASP

Ponto final do sinal analégico 40...200 I/min 2,4...12 m3/h
AEP

Quantidade max. de fluxo 220 I/min 13,2 m3/h

Em passos de 0,1 l/min 0,01 m3/h
Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico

Valéncia de impulso 0,11...100000 m3
Comprimento do pulso [s] 0,0125...2

Controle de temperatura
Alcance de medigdo [°C] -10...80
Resolucéo [°C] 0,2
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Ponto de comutacdo SP [°C] -9,8...80
Ponto de comutacéo e [°C] 10..798
retorno rP R
Ponto inicial do sinal [°C] -10..62
analdgico
Ponto final do sinal analégico [°C] 8...80
Em intervalos de [°C] 0,2

Precisao | desvios

Controle de fluxo

Precisdo (na area de agua: < * (3 % MW + 0,2 % MEW); glicol (35 %), 6leo
mediGé&o) (viscosidade 68 mm2/s a 40 °C): < + (8 % MW + 0,5 % MEW)
Repetibilidade 1 I/min; 60 I/h; 0,06 m3 /h

Controle de temperatura
Precisdo K] + 3 (Q > 20 I/min)

Tempos de reacao

Controle de fluxo

Tempo de resposta [s] 0,25; (dAP =0)
Tempo de retardo [s] 0. 50
programavel dS, dr
Amortecimento do valor de [s] 0.1

processo dAP

Controle de temperatura

Tempo dindmico de [s] _ SNz
respostas T0O5 / T09 T09 =30 (Q > 20 I/min); (agua)
Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos Controle de fluxo; contador de quantidade; Contadores
parédmetros pré-programaveis; controle de temperatura

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...60
Temperatura de [°C] 25. 80
armazenamento
Protecao IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD

EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/im

EN 61000-4-4 Burst 2 kv

EN 61000-4-5 Surge 0,5 kv

EN 61000-4-6 AF com fio 0V
Homologacdo CPA Numero do modelo 001US

Classe de precisdo 3

falha maxima permitida -

Q (min) 0,3 m3/h

Q) 0,84 m3/h

Q (max) 12 m3/h
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 185
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Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
pressao do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [0] 1906,5

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 130 x 100 x 80,5

Materiais invélucro: liga de aluminio anodizado AIMgSio,5;
vedacgdo: FKM; PA 6.6; folha de cobertura: PA

Materiais em contato com o Seccgdo do tubo: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); Vedagdo da

fluido conexdo do processo: NBR refor¢o de fibras Junta; FKM; PPS

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1 1/4 rosca externa vedacao chata

Displays /| elementos de operacao

Display Unidade do display 6 x LED, verde (I/min, m3/h, I, m3, 103, °C)
Status de chaveamento 2 X LED, amarelo
valores de medigéo exibicdo alfanumérica, 4 digitos
programacao exibicdo alfanumérica, 4 digitos

Material incluido vedacgdo: 2, Centellen

Acessorio opcional adaptador para tubulagdo: 1 x R 1, ago inoxidavel, E40205

Observacoes
Observacdes vedagdo: somente com as vedacgbes Centellen fornecidas
MW = valor de medig&o
MEW = Valor final da faixa de medicéo
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: latdo, revestido em Optalloy

[
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Conexao

158N B
2 _WH
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OuUT1: saida de comutacdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico
saida de impulso contador de quantidade
saida de sinal Contadores pré-programaveis

ouT2/InD: saida de comutagdo Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico / controle de temperatura
saida analégica Monitoramento da quantidade do fluxo volumétrico / controle de temperatura
Entrada reinicio do contador

Diagramas e curvas

Perda de presséo

dP [mbar]
1000 y 4

N
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dP Perda de presséo

Q vazao volumétrica
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