E12727

Cabos de conexao com conector de valvula
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

— —= e == =

Area de aplicacéo

Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio
Aplicacéo Aplicacdes industriais / automag&o industrial
Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensao de operacéo I\ <50 AC/<60DC
Capacidade de carga total [A] 4

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protecéo IP 65

Dados mecanicos

Peso [a] 68,2
Material do invélucro TPU
Material porca latdo, niquelado
Material da vedacgéo FKM

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x valvula tipo A DIN, reto; Contatos: 4; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto: 0,6...1,5
Nm
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Conexao elétrica

cabo: 0,4 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 5,5 mm; 5 x 0,50 mm?2

Conexao
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Product Scale Drawing
Frame Size: 36 mm x 26 mm
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Cabos de conexao com conector de valvula
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Conexao elétrica - soquete
Conexao: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Contatos: 4; Corpo: TPU, preto; Blogueio: latdo, niquelado; vedacdo: FKM; Max. torque de
aperto: 0,6...1,5 Nm
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