EC0457

Kit de conectores customizaveis para controladores méveis
BasicContact-Set/for CR0421

@ TRT

0,5...1,5mm? 0,5...1,5 mm? 1,0...2,5 mm?
1,0...2,5 mm?
N/ N\ /]
M6 (10 mm?) M8 (10 mm?)

mangas de conexao plana 2,8 x 0,8 mm

mangas de conexdo plana 6,3 x 0,8 mm

mangas de conexdo plana 6,3 x 0,8 mm completamente isolado
Contatos para o suporte de fusivel automotivo

Terminais anel

ahWNEF

Area de aplicacédo

Modelo para BasicRelay, para a ocupacdo completa de um BasicRelay, CR0421
Aplicagdo Aplicacdes industriais / automagcao industrial; Utilizacdo em aplicagBes moveis e dificeis
Peso ]} 85,5

Dimensées [mm] 134,5 x 50,6 x 210
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EC0457

Kit de conectores customizaveis para controladores méveis
BasicContact-Set/for CR0421

Acessoérios

Material incluido mangas de conexdo plana para conexdes do relé:
10 x (2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm?)), DIN 46340

mangas de conexdo plana para conexdes do relé:
20 x (6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm2)), DIN 46340

mangas de conexao plana para conexdes do relé:
20 x (6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm2)), DIN 46340

mangas de conexao plana para distribuidor de potencial: 20 x
(6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm2)), completamente isolado DIN 46245

Contatos para o suporte de fusivel automotivo: 6 x (0,5...1,5 mm?)
Contatos para o suporte de fusivel automotivo: 4 x (2,0...3,0 mm?)
terminais de cabos redondos para alimentacéo de tens&o: 1 x M6 (10 mm?), DIN 46234
terminais de cabos redondos para alimentag¢éo de tens&o: 1 x M8 (10 mm?), DIN 46234
Porcas: 1 x M6, galvanizado 1SO 4032
Porcas: 1 x M8, galvanizado 1SO 4032

Conexao elétrica

terminais:
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