1A5062

Sensor indutivo
IAE3010-BPKG
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Alcance de deteccao [mm] 10
Invélucro Cilindrico
Dimensées [mm] @20/L=92

Area de aplicacdo

Aplicacdo Aplicag®es industriais / automacao industrial

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] 15; (24 V)
Classe de protecéo I

Protec¢édo contra inversao de

polaridade sim
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente aberto
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutagao DC
Frequéncia de comutacdo [Hz]
300

DC
Protecéo contra curto- .

S sim
circuitos

Versdo da protecdo contra

L or impulso
curto-circuito P P

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Alcance de deteccao [mm] 10

Distancia real de comutagdo [mm]

0
Sr 10+£10%
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1A5062

Sensor indutivo
IAE3010-BPKG

Distancia de trabalho [mm] 0..8,1

Precisao | desvios

Fator de corregao aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...15
Variagdo no ponto de
comutacao -10...10
[% de Sr]
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protec&o IP 65

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

EN 55011 classe B
MTTF [anos] 1147
Certificado UL Ta 0...40 °C

Enclosure type Type 1

Numero do arquivo UL E174191
Peso [¢]] 84,1
Invélucro Cilindrico
Montagem ndo embutido
DimensGes [mm] @20/L=92
Materiais involucro: PBT; janela LEDs: PC

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Acessorios

Material incluido Arruela de fixagéo: 1
Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

terminais: ...2,5 mmz2; Revestimento do cabo: @ 4,5...10 mm; Prensa Cabo: M16 X 1,5

Conexao
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