E2M260

Verbindungskabel fiir Kameras mit Videoausgang
ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE
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Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten
Betriebsspannung V] 12 DC; (x1,5V)

Uberspannungsschutz ja

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP 67

Mechanische Daten
Gewicht [d] 92
Werkstoffe Halteelement: ABS

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stlick

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M16; Codierung: A; Kontakte: 4

Koax-Leitungskern Video Signal
Koax-Schirm Video GND
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