PK5523

Pressostato com ajuste intuitivo do ponto de comutacao
PK-025-SFG14-PSPKGI/US/  IW
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1

saidas
Alcance de medigao 0...25 bar 0...363 psi
Conexéo de processo conexao da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5

Area de aplicacédo

Aplicacéo para aplicagdes industriais
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...80

Min. Berstdruck 500 bar 7253 psi 50 MPa
Resisténcia a pressao 60 bar 870 psi 6 MPa
Tipo de presséo presséo relativa

Dados elétricos
Tensdo de operacéo V] 9,6..32 DC
Consumo de corrente [mA] <25

Resisténcia de isolamento [MQ]

: 100; (500 V DC)
min.
Classe de protecédo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 1

Saidas totais 1
Sinal de saida sinal de comutacéo
Funcéo elétrica PNP
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Quantidade de saidas digitais 1
Saida normalmente aberto
Queda de tensédo méax. da \Y| 5
saida de comutacdo DC
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 500
de comutagdo DC
Frequéncia de comutacdo [Hz]
100

DC
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos

Versao da protecao contra

curto-circuito por impulso
Protecédo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigdo 0...25 bar 0...363 psi
Ponto de comutagéo SP 0,75...25 bar 11...363 psi
Histerese 0,5 bar 7,2 psi

Precisao /| desvios

Precisdo do ponto de ajuste

<+ 2,5; (precisao de ajuste
[% do valor final] U juste)

Repetibilidade [% do valor final] <*0,5; (nas variagdes de temperatura < 10K)
Desvio de caracteristicas <+15(BFSL)/<+25(LS); (BFSL = Best Fit Straight Line
[% do valor final] (configuragéo do valor minimo); LS = ajuste de ponto limite)

Influéncia da temperatura por

10K <+0,5

Software | programacao

Ajuste do ponto de

~ anel de ajuste
comutacéo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de [°C] -40...100
armazenamento
Protecao IP 67

Certificaces | testes

EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 771
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
pressédo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [0] 92,5

Invélucro Cilindrico

Dimensbes [mm] @27/L=71,6

Materiais PBT; PC; FKM; 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
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Materiais em contato com o

fluido 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); FKM

Ciclos de pressao min. 50 milhdes

Max. torque de aperto [Nm] 25

Conexéao de processo conexdo da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5
Elemento de

. . nao (instalacao posterior
estrangulamento disponivel ( a0 p )

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo LED, verde
Status de chaveamento LED, amarelo

Escala disponivel sim
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica
Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4
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