MVQ101

Sensor de posicdo para atuadores
SVS BASIC I0-LINK
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LISTED Cn
Caracteristicas do produto
Interface de comunicagao 10-Link
Invélucro Retangular
Dimensbes [mm] 95 x 50 x 57
Saidas de comutagéo
Funcéo elétrica PNP
Saida 3 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionavel)
Area de aplicacdo
Principio de trabalho magnético
Aplicagdo detecgéo do angulo de rotagio absoluto

Dados elétricos
Tensao de operagéo \Y] 10...30 DC
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Consumo de corrente [mA] <40
Classe de protecéo 1l

Protecado contra inverséo de

polaridade sim

Tempo de atraso de [ms] 300

disponibilidade max.

Saidas de comutagéo

Funcéo elétrica PNP

Saida 3 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionavel)

Queda de tensdo max. da V] 25

saida de comutacdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Protecéo contra curto- .
L sim

circuitos

Protecado contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Faixa de detecgao [°] 360

Precisao |/ desvios

Deteccdo do angulo de rotacéo

Preciséo [°] t1

Resolucéo [°] 0,1

Derivagéo de temperatura [°/K] 0,02

Repetibilidade [°] 0,1

Indicagdo do ponto de comutacéo

Tolerancia [°] 0,1...15; (ajuste de fabrica: 10)

Histerese [°] 0,1...5; (ajuste de fabrica: 3)

nterfaces |

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revisao I0-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9 CDV

Perfil Smart Sensor - SSP 3.1 Measuring Sensor
BLOB Binary Large Object transfer
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Multiple switching signal
Function Teach channel

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Tempo min. do ciclo do [ms] 4

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 595
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Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Temperatura de [°C] -40..70

armazenamento

Protecéo IP 65; IP 67; (area dos cames de comutagédo protegido contra po)

Certificacdes / testes

EMC EN 61000-4-2 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 10 VIm
EN 61000-4-4 2 kv
EN 61000-4-6 Vv
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibracéo EN 60068-2-6 Fc 1 mm (10...55 Hz) / 1 oitava / Minuto, em 3
eixos
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 30 g meio seno 11 ms; respectivamente 6
choques em cada direcdo dos 3 eixos de
coordenadas
MTTF [anos] 410
Software Embedded incluido sim
Certificado UL Numero de aprovacéo UL S001
Peso [a] 175
Invélucro Retangular
Dimensées [mm] 95 x 50 x 57
Materiais invélucro: PA; came de comutagdo: PA; conector: 1.4404 (ago inoxidavel)
Max. torque de aperto [Nm] came de comutacéo: 1,2; involucro: 3,0; invélucro

sobre placa de montagem de plastico: 0,9

Displays | elementos de operacao

Display em operagdo 1 x LED, verde
Status de chaveamento 2 x LED, branco
Status de chaveamento 1 x LED, RGB

Acessoérios

Material incluido parafusos de sextavado interno: 4 x (M5 x 16 mm), aco inoxidavel

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5; Corpo: ago inoxidavel

B
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