E40096

Adaptador rosqueavel para sensores de processo
ADAPTER SI1/G1/2/VA

= A
Tt
o N
N |
Area de aplicacido
Aplicacéo para aplicagdes industriais
Substancias fluidos liquidos e gasosos
Resisténcia a pressao 100 bar 10 MPa
CertificacOes | testes
Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificacéo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
Instrucdes de seguranca A compatibilidade entre fluido e substéancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicagfes.

Dados mecanicos

Peso [0] 57,9

Dimensoes [mm] M18 x 1,5

Designacgéo da rosca M18 x 1,5

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Méx. torque de aperto [Nm] 50

Conexao do sensor M18 x 1,5 Rosca interna
Conexéo de processo conexdo da rosca G 1/2
Profundidade de imerséo [mm] 21; (Sondas de medigédo SID, SFD, TN)

Acessorios

Material incluido vedacgédo: 1, NBR reforco de fibras

Observacoes

Observacdes Em aplica¢des de >30 bar, utilizar adaptador de alta presséo adequado.

Na utilizagdo de agua potavel, substituir as
vedagOes fornecidas por outras mais adequadas!

Unidades por embalagem 1 peca
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