Ki5304

Sensor capacitivo
KI-3150QAPKGI/SL/1P/IO
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Caracteristicas do produto
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente fechado
Alcance de deteccao [mm] 0,5...40
Interface de comunicagdo IO-Link
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensées [mm] M30x15/L=92

Area de aplicacdo

Temperatura do fluido [°C] -25...110

Dados elétricos

Tens&o de operagéo \Y| 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <22

Classe de protecéo 1

Protecao contra inverséo de

. sim
polaridade
Funcéo elétrica PNP
Saida normalmente fechado
Queda de tensdo méax. da \Y| 25
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo [Hz]
30

DC
Protecgdo contra curto- .

L sim
circuitos
Protec¢é&o contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 0,5...40
Distancia de comutacéo sim
ajustavel

Configuracdo de fabricada  [mm] 15

distancia de comutagéo
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Distancia real de comutacdo [mm]

Sr 15+10%
Precisédo | desvios
Histerese [% de Sr] 1...15
Variagdo no ponto de
comutacéo -15...15
[% de Sr]
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisé&o 10-Link 1.1
SDCI-Padréo IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Multiple switching signal
Function Process data variable
Function Device diagnosis
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo min. do ciclo do [ms] 20
processo
Funcgdes 10-Link (aciclico) Indicacéo especifica da aplicacéo; contador de horas de operacao;
normalmente aberto / normalmente fechado (parametrizavel); PNP /
NPN (parametrierbar); Ajuste do ponto de comutagédo; Histerese
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 722
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protecéo IP 65; IP 67; IP 69K

Certificacdes | testes

EMC EN 61000-4-2 30kVv AD/4kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kv
EN 61000-4-6 Vv
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibracéo DIN EN 60947-5-2 1 mm de amplitude, duracéo da vibracéo 5
min., 30 min. cada eixo na ressonancia ou 55
Hz
Resisténcia a choques DIN EN 60947-5-2 30 g 6 choques / 11 ms meio seno (X, Y, z)
MTTF [anos] 904
Certificado UL Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacéo Limited Voltage/Current
NUmero de aprovacédo UL D002
NuUmero do arquivo UL E174191
Peso [¢]] 99,3
Invélucro forma construtiva de roscas
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Montagem guase-nivelado
Dimensbes [mm] M30x1,5/L=92
Designacgéo da rosca M30 x 1,5
Materiais

Invélucro, porca: PBT; tampas: PC; com potencidmetro: POM
Displays | elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessorios

Material incluido porcas de fixagdo: 2

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR, @ 4 mm; 3 x 0,34 mm?2

Conexao
BN L+
Qo =
L—heu O3,
BK: OUT / 10-Link
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
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