E11232

Cabo de conexdo com conector fémea
ADOAH080MSS0005H08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios ndo sdo padronizadas.
Observe sempre a atribuicao de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
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Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicagdo Aplicagbes industriais / automacao industrial
Sem silicone sim

Dados elétricos
Tensao de operagéo V] <30AC/<36DC
Classe de protecéo 1l

Capacidade de carga total [A] 2; (...40°C)
Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80
Protecao IP 67

Dados mecanicos

Peso d] 310,3
Dimensbes [mm] 27,5x14,5x 38
Material do invélucro PUR
Material porca latdo, niquelado

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, @ 6,8 mm; 8 x 0,25 mm?

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, angular; codificagdo: A; Contatos: 8, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: latdo, niquelado; Max. torque de aperto:
0,7...0,9 Nm
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Conexao

Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :

preto
marrom
azul
cinza
rosa
laranja
violeta
branco
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